Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Kampinis slifuoklis Deadman, Tipas: 72210529

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 077152 72210529
GTIN 4014586851792
Produkty klasé 03F
Aprasymas

Modelis:

- FEIN High-Power variklis, labai didelé traukos jéga, nuimamas didelis medziagos kiekis.

- Automatinis paleidimo blokavimas po elektros dingimo.

- Galine rankeng galima pasukti j 4 padeétis.

Saugos modelis, todél galima valdyti tik dviem rankomis. Be uZfiksuojamo jjungimo / iSjungimo

jungiklio.

- Labai patvari, elektriné stabdymo sistema EBS sustabdo prietaisa per maziau nei 3
sekundes.

- FEIN greitojo uzverzimo sistema QuickIN greitam, paprastam ir patikimam disky keitimui
be jrankiy.

Funkcija:

IP200 Yra apsauga nuo svetimkiniy patekimo kai @ <12 mm, taiau reikia nejudinti, o nuo

drégmeés néra jokios apsaugos.

Tiekimo sudétis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, prispaudikliy rinkiniu.

Gamintojo pavadinimas: WSB20-180

Naudojama galia: 2000 W

maksimalus stkiy skaic¢ius: 8 500 min™

maksimalus disko &: 180 mm

maksimalus pjovimo gylis: 48 mm

Svoris: 4,8 kg

Techninis aprasymas
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maksimalus disko &
Gamintojo pavadinimas
maksimalus sukiy skaicius
Ypatybe

maksimalus pjovimo gylis
Naudojama galia

maksimali vibracija pagal EN
Svoris

Saugos jungiklis

Maitinimas

Produkto rasis

180 mm
WSB20-180
8 500 min’'
QuickIN
48 mm
2000 W
6 m/s’
4,8 kg
taip
Maitinimo 3altinis

Kampinis Slifuoklis
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