Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

ROHM
Trijy kumsteliy tekinimo griebtuvas su baziniais, kietais keiciamais
kumsteliais, DIN 702-3, Tipas / laikiklis su trumpu kugiu: 250/6

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 313140 250/6
GTIN 4019208227900
Produkty klasé 33R
Aprasymas

Modelis:

- Maziausiais radialinis musimas ir didziausiais kumsteliy pakeitimo laikas.

- Su kumsteliy blokatoriumi, centrinis uzspaudimas.

- Didelé centriné kiaurymeé.

- Tikslumas dvigubai didesnis nei reikalaujama pagal DIN 6386.

- Stiprus uzspaudimas nedidele jéga.

- Didesni sukimosi greiciai dél apsauginio kumsteliy blokatoriaus.

- Kumstelius galima greitai ir patogiai apsukti arba pakeisti.

- Apsauginé tarpiné neleidzia ausinimo skysciui patekti j korpuso vidy.

- Tepimo taskas visy slystamuyjy pavirsiy sutepimui.

Privalumai:

Naudojamas ten, kur reikalingos didelés uzspaudimo jégos, mazas radialinis musimas ypatingas
tikslumas.

Paskirtis:

Suklio galvutéms DIN 702-3. Su atraminiais varztais ir briaunotomis verzlémis. Tekinimo
griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutés be tarpinio flan3o.

Apdirbama medziaga:

Plieninis, visi pavirsiai gradinti.
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Tiekimo sudeétis:

Su: 1 kumsteliy komplektu, 1 uzverzimo raktu, 1 tvirtinimo varzty komplektu.

Pastaba:

Kiauryme E galima pragrezti: dyd. 160 skirtas 45 mm, dyd. 200 skirtas 55 mm, dyd. 250 skirtas 75
mm, dyd. 315 skirtas 102 mm (su antkainiu).
Priedy spalvinis zyméjimas: Rohm trijy kumsteliy tekinimo griebtuvas ir kumsteliai
Uzspaudimo ribos kietais iSoriniais keiciamais kumsteliais: 8 - 253 mm
Uzspaudimo ribos kietais vidiniais kei¢iamais kumsteliais: 99 - 261 mm
Vieno kumstelio uzspaudimo eiga S: 8 mm

[Sorinis@ A: 256 mm
Pralaidumas E: 62 mm
Centravimo kugio & B: 106,375 mm

Techninis aprasymas

Vieno kumstelio uzspaudimo eiga S
Tipas

Svoris

Atraminiy varzty dydis

[Sorinis@ A

maksimalus sukiy skaicius
Pralaidumas E

Atraminiy varzty skaicius

UZspaudimo ribos kietais iSoriniais kei¢iamais kumsteliais

Centravimo klgio & B

Kaginis laikiklis

UZspaudimo ribos kietais vidiniais keic¢iamais kumsteliais

Rakto vidinis kvadratas K

Norma
Priedy spalvinis Zyméjimas

Produkto rasis

8 mm
250
33 kg
M12
256 mm
4200 min”
62 mm
4
8-253 mm
106,375 mm
6
99-261 mm
14 mm
DIN 702-3

Réhm trijy kumsteliy tekinimo
griebtuvas ir kumsteliai

Trijy kumsteliy tekinimo griebtuvas
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Priedai

Kiety kei¢iamy kumsteliy komplektas 3 vnt. Tinka
griebtuvams 250

Baziniy kumsteliy rinkinys 3 vnt. skersi dantukai Tinka
griebtuvams 250

Baziniy kumsteliy komplektas 3 vnt. tiesus dantys Tinka
griebtuvams 250

Kiety kei¢iamy kumsteliy rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams
250

Baziniy kumsteliy komplektas 3 vnt. skersiniai dantys Tinka
griebtuvams 250

313210250

313200 250

313207 250

313250 250

313205 250
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