Duomeny lapai /b Hoffmann Group

FAHRION®

ET cangeé sriegikliui, su asSine kompensacija, ET 25, Nominalus uzverzimo @ d:
8mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 309430 8
GTIN 2050001704047
Produkty klasé 34F
Aprasymas

Modelis:

Cangés sriegimui pagal DIN 6499 / I1SO 15488, forma CET-GB, radialinis musimas 20 um.
Paskirtis:

Sriegimui frezavimo ir tekinimo staklése.

Tinka:

Visoms standartinéms ER cangiy jspraustinéms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus &. Netinka tvirtinimui j precizine ER jsprautine CENTRO P.

Techninis aprasymas

Nominalus uzverzimo @ d 8 mm
Laikiklis ET 25
Norma Gamykliniai standartai
Tipas 4285 E
ISorinis @ D 26 mm
Bendrasilgis L 34 mm
Asiné kompensacija 8 mm
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Produkto rasis Spyruokliné jvoré
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