Duomeny lapai /b Hoffmann Group

ER uzverzimo verzlé High Speed, Skirta ER: 16

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 309610 16
GTIN 4045197291974
Produkty klasé 31Z
Aprasymas

Modelis:

Sriegis ir kagis $lifuojami vienu pastatymu, kad radialinis musimas bty kuo mazesnis.

Verzlé padengta specialia danga, kad sumazéty trintis, padidéty uzverzimo jéga, atsparumas
susidéveéjimui ir korozijai. Su SeSiabriauniu SW 25.

Tinka:

Visos standartinés ER cangés.

Priedai pasirinktinai:

ER uzverZimo raktas Nr. 309680 — 309740. Verzliaraktis (dydziui 16) Nr. 613300 dyd. 25.
Pastaba:

Cangeé ir uzverzimo verzlé subalansuotos atskirai!

Techninis aprasymas

skirta ER 16 mm
maksimalus uzverzimo momentas 80 Nm
Bendrasilgis L 18 mm
Sriegis M22x1,5

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 21.02.2024 22:11 1/2



Duomeny lapai /b Hoffmann Group

ISorinis @ D 28 mm
Norma DIN 6499 D
Balansavimo kokybé G, kai sukiy skaicius G 2,5, kai 25000 min™

Produkto rasis Tvirtinimo verzlé

Priedai

VerZliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm 613300 25
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