Duomeny lapai /b Hoffmann Group
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Laikrodinis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso @: 10/58mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 431900 10/58
GTIN 4031452101423
Produkty klasé 46C
Aprasymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birzelio mén. redakcija. Preciziniai indikatoriai metaliniu
korpusu, jungiamojo antgalio @ 8 mm h6, grudintas ir Slifuotas. Apvaliosios skalés nuliné
rodyklés padétis nustatoma iSoriniu zZiedu. Centriné rodyklé 1/100 mm padaloms, maza $oninés
skalés rodyklé 1 mm padaloms.

ISorinis Ziedas su 2 reguliuojamais tolerancijos zymekliais.

Priedai pasirinktinai:

Specialls liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprasymas

Matavimo jéga 0,7-14N
Kalibravimas 1
Matavimo ribos (diapazonas) 10 mm
Padalos verteé per rodyklés apsisukima 1T mm
Korpuso & 58 mm
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Padalos verté 0,01 mm
Norma DIN 878
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 15 uym
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuoté tvirta dézé
Produkto rasis Indikatorius
Paslaugos

KalibravimasLaikrodinis indikatorius analoginis 0,01 ir
skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 023000 10
10 mm

DAKKS kalibravimasLaikrodinis indikatorius analoginis
0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo 023010 12,5
intervalas 12,5 mm

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 24 434900 24
Plieninis liestukas Tipas 17 43490017
Plieninis liestukas Tipas 30/10 434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 12 434900 12
Plieninis liestukas Tipas 13 434900 13
Plieninis liestukas Tipas 39 434900 39
Plieninis liestukas Tipas 11 434900 11
Kietlydinio liestukas Tipas 2 434910 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis 1 10 mm 43492010
Matavimo liestuko ilgintuvas llgis | 15 mm 434920 15
Plieninis liestukas Tipas 14/30 434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 18/5 434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 11/30 434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 18/6 434900 18/6
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Plieninis liestukas Tipas 14/40

Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm
Plieninis liestukas Tipas 14/20

Matavimo liestuko ilgintuvas llgis | 50 mm

Kietlydinio liestukas Tipas 18/3

Plieninis liestukas Tipas 11/20

Kietlydinio liestukas Tipas 16

Matavimo liestuko ilgintuvas llgis | 70 mm

Indikatoriaus magnetiné galiné sienelé Korpuso @ 58 mm
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm
Plieninis liestukas Tipas 18/3

Plieninis liestukas Tipas 16

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis | 60 mm

Plieninis liestukas Tipas 18/4

Kietlydinio liestukas Tipas 18/4

Plieninis liestukas Tipas 18/1

Matavimo liestuko ilgintuvas llgis | 100 mm

Kietlydinio liestukas Tipas 10

Kietlydinio liestukas Tipas 18/1

Kietlydinio liestukas Tipas 18/6

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis 1 80 mm

Nulenkiamas liestukas

Plieninis liestukas Tipas 18/2

Kietlydinio liestukas Tipas 18/2

Plieninis liestukas Tipas 29/20

Plieninis liestukas Tipas 20

Kietlydinio liestukas Tipas 14

Kietlydinio liestukas Tipas 11

Plieninis liestukas Tipas 14

434900 14/40

434918 50

434900 14/20

434920 50
434910 18/3

434900 11/20

434910 16
43492070
434835 58
434918 25
434900 18/3
434900 16
434920 60
434900 18/4
434910 18/4
434900 18/1
434920100
43491010
434910 18/1
434910 18/6
434920 80
434912
434900 18/2
434910 18/2

434900 29/20

434900 20
43491014
434910 11
434900 14

/% Hoffmann Group
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Kietlydinio liestukas Tipas 17

Matavimo liestuko ilgintuvas llgis | 40 mm

Plieninis liestukas Tipas 11/25

Plieninis liestukas Tipas 10

Plieninis liestukas Tipas 2

Plieninis liestukas Tipas 29/10

Plieninis liestukas Tipas 14/15

Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm
Plieninis liestukas Tipas 15

Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm
Rubino antgalis Tipas 2

Plieninis liestukas Tipas 11/15

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis | 90 mm

Matavimo liestuko ilgintuvas llgis | 30 mm

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis 1 20 mm

Plieninis liestukas Tipas 28

Kietlydinio liestukas Tipas 18/5

Plieninis liestukas Tipas 11/35

43491017
434920 40
434900 11/25
434900 10
434900 2
434900 29/10
434900 14/15
434917 25
434900 15
434917 50
434915 2
434900 11/15
434920 90
434920 30
434920 20
434900 28
434910 18/5
434900 11/35
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