Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Greitojo uzspaudimo spaustuvas, valdomas viena ranka, Ziauny plotis A:
110mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 365023 110
GTIN 4045197563200
Produkty klasé 32P
Aprasymas

Modelis:

- Greitas uzspaudimo lapos perstimimas.

- Uzspaudimo lapos grudintos ir Slifuotos.

- Nereikia gaisti laiko sukant rankena.

- Tikslus uzspaudimas plokscia kreipiamaja.

- RuoSinys uzspaudziamas viena ranka.

- Viena uzspaudimo lapa su horizontaliu ir vertikaliu prizminiu grioveliu apvalioms
detaléems, kita - lygi.

- Ploks¢ioms detaléms uzspausti nuleidziamos abi lapos.

- 1S abiejy pusiy atraminés plokstumos.

- Forminis fiksatorius.

Paskirtis:

Greitam ruosiniy uzspaudimui grezimo staklése.

Apdirbama medziaga:

Korpusas i$ specialaus ketaus.

Tikslumas:

Tvirtinimo tikslumas 0,03 mm.

Techninis aprasymas

Tinkamy priedy spalvinis zyméjimas BM spaustuvai mélyni

Bendras aukstis ¢ 82 mm
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Svoris 9,5 kg
Maksimalus bendras ilgis L, 510 mm
Ziauny plotis A 110 mm
Uzverzimo ribos b 130 mm
Ziauny aukstis C 32 mm
Korpuso plotis B 112 mm
Korpusoilgis a 280 mm
Produkto rasis GreZtuvy spaustuvas
Priedai

Atrama Tipas 1 365028 1
Kreipiamasis bégelis, skirtas Nr. 365023. 365025
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