Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

AMEGR)

T formos kaladélé, M10, T formos griovelio nominalus dydis: 12mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 37053012
GTIN 4020772080037
Produkty klasé 35A

Aprasymas

Paskirtis:

Naudojamos kartu su smeigéemis.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medziaga:

IS termiSkai pagerinto plieno, stiprumo klasé 10.9.
Pastaba:

Pilna apkrova galima tik jsukus smeige per visa sriegio gyl;.

Techninis aprasymas

Aukstis k 7 mm

Plotis e 18 mm
llgis 18 mm
Aukstis 14 mm
T griovelio nominalus dydis 12 mm
Plotis a 11,7 mm
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Tipas 508

Norma DIN 508

Sriegio dydis M10

su sriegiu taip

MedZiaga IS termiskai pagerinto plieno.
Stiprumo klasé 10

Produkto rasis Bazavimo kaladéle
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