Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Skaitmeninis slankmatis dirbtuvéms, lengvos konstrukcijos, Matavimo
diapazonas: 500mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 415510 500
GTIN 2050001060228
Produkty klasé 43A
Aprasymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis dirbtuvéms, lengvos konstrukcijos. Didelis skaitmeninis ekranas. Su
matavimo smaigaliais ir prizmine kreipiancigja.

Matavimo ziaunos nertdijancios, gradintos ir Slifuotos. Juda lengvai ir tiksliai délprizminés
kreipiamosios. Liniuote ir slankiklis i$ aliuminio. 50 % mazesnis svoris. Atsparus dilimui ir
subraizymams dél anoduoto pavirsiaus 1100 HV (panasiai kaip keramika).

Tiekimo sudétis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprasymas

Matavimo ribos (diapazonas) 0-500 mm
Padalos verté, pasirenkama mm / Inch
Vidiniy matavimo ziauny & 20 mm
Antgaliy ilgis 150 mm
Kalibravimas A1
Svoris 1,4 kg
Padalos verte 0,0005 in
Padalos verté 0,01 mm
Leistina paklaida 0,05 mm
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Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Jmontuoty baterijy Nr. 081560 CR2032
Baterijy kiekis 1
Maitinimas Baterijos
Norma Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Produkto rasis Slankmatis dirbtuvéms
Paslaugos

DAKKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis

Maksimalios matavimo ribos 500 mm 021010500
K.allbrawmasSIankmatls / gylmatis Maksimalios matavimo 021000 500
ribos 500 mm

Priedai

Tabletés formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 081560 CR2032

CR2032

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 22:19 2/2



