Duomeny lapai /b Hoffmann Group

HOLEX

Skaitmeninis slankmatis dirbtuvéms, Matavimo diapazonas: 500 mm

e

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 415528 500
GTIN 4045197492500
Produkty klasé 42A
Aprasymas

Modelis:

Gerai jskaitomas skaitmeninis ekranas. Optimalus nukreipimas bei slydimas dél dvigubos
prizminés kreipiamosios. Matavimo ziaunos i$ nerudijanciojo plieno, kruopsciai slifuotos.
Kairinis matavimo antgalis, slankiojantis.

Tiekimo sudétis:

Su gamykliniu patikros protokolu. Iki dyd. 1000 su plastikiniu déklu, nuo dyd. 1500
transportavimui tinkama pakuoteé.

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. LR44.

Pakuoté: tvirta dézé

Kalibravimas: A1

Padalos verté: 0,01 mm

Leistina paklaida: 0,05 mm

Antgaliy ilgis: 90 mm

Vidiniy matavimo Ziauny &: 10 mm

Svoris: 0,6 kg

Techninis aprasymas

Antgaliy ilgis 90 mm
Matavimo ribos (diapazonas) 0-500 mm
Kalibravimas A1
Vidiniy matavimo Ziauny @ 10 mm
Svoris 0,6 kg
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Duomeny lapai

/% Hoffmann Group

Padalos verte

Leistina paklaida

Prekés Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais
Baterijy kiekis

Maitinimas

Norma

Matavimo prietaisai

visos dalys

Pakuoteé

Produkto rasis

0,01 mm
0,05 mm
081560 LR44
1
Baterijos
Gamykliniai standartai
skaitmeninis
gradintas
tvirta dezé

Slankmatis dirbtuvéms

Paslaugos

Kahbrawmas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo 011030 500
ribos 500 mm

Zymeéjimas lazeriu Tipas 018940
DAkk§ ka”brawmas Slan!<mat|s / slankmatis-gylmatis 011050 500
Maksimalios matavimo ribos 500 mm

Kahbrawmas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo 021000 500
ribos 500 mm

DAkk§ ka!lbraV|ma§ Slan!<mat|s / slankmatis-gylmatis 021010 500
Maksimalios matavimo ribos 500 mm

Priedai

Tabletés formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 081560 LR44

LR44
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