Duomeny lapai /b Hoffmann Group

HOLEX

Skaitmeninis slankmatis suvidinémis matavimo ziaunomis, Matavimo
diapazonas: 300mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 415611 300
GTIN 4045197301444
Produkty klasé 42A
Aprasymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas i$ aiSkaus, didelio skaitmeninio ekrano. Tvirtas metalinis korpusas.
Tiekimo sudétis:
Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. LR44.

Techninis aprasymas

Matavimo ribos (diapazonas) 0-300 mm
Antgaliy ilgis 90 mm
Vidiniy matavimo zZiauny & 10 mm
Padalos verté, pasirenkama mm / coliai
Kalibravimas Al
Padalos verté 0,0005 in
Padalos verté 0,01 mm
Jmontuoty baterijy Nr. 081560 LR44
Baterijy kiekis 1
Maitinimas Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE +0,04 mm
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Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Norma ISO 13385
Matavimo prietaisai skaitmeninis
MedZiaga Neradijantis plienas, INOX
visos dalys grudintas
Pakuoté tvirta dézé
Produkto rasis Slankmatis dirbtuvéms
Paslaugos

DAKKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis

Maksimalios matavimo ribos 300 mm 021010300
Ef)lci)lzr;\)/z)mnz:;?lankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo T
Priedai

Varztas gylio nustatymo plokstelei 412230
Tabletés formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas .

LR44
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