Duomeny lapai /b Hoffmann Group

AMEGR)

T-formos varztas (12.9.) atskirai, Tipas: 1212160

WAt

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 3753101212160
GTIN 4020772087302
Produkty klasé 35A
Aprasymas

Modelis:

T formos griovelio varztas, kaldintas ir valcuotas sriegis.
Labai tvirtas, stiprumo klasé = 12.9.

Standartas:

DIN 787

Tiekimo sudétis:

Atskirai, be verzlés ir poverzlés.

Priedai pasirinktinai:

Atramines poverzles zr. Nr. 375340, verzles zr. Nr. 375385.
Pastaba:

- Paaiskinimas — dydis 6625 reiskia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.
T griovelio nominalus dydis: 12 mm

Sriegis G: M12

llgis I: 160 mm

Sriegio ilgis b: 100 mm

siauras kaladélés plotis a: 11,7 mm

Kaladélés plotis e: 18 mm

Techninis aprasymas

Kaladélés plotis e 18 mm
Aukstis k 7 mm
T griovelio nominalus dydis 12 mm
Sriegioiilgis b 100 mm
siauras kaladélés plotis a 11,7 mm
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