Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometras IP65 su duomeny iSvedimu, Matavimo ribos:
50-75mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 421525 50-75
GTIN 4946368672847
Produkty klasé 44A
Aprasymas

Modelis:

Paklaida mazesné nei leistina pagal DIN 863. Didelis LCD ekranas (7,5 mm) leidzia vertes
nuskaityti greitai ir be klaidy. Galimas vertés fisavimas. Matavimo plok$tumos su kietlydinio
plokstelémis. Atsparus dulkéms ir drégmei. Mikrometrinis sraigtas gradintas ir lifuotas.
Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovés i$ visy pusiy ir apsauga nuo dulkiy viduje (nepralaidus
dulkéms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudétis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 etalonas nuo dyd. 25-50.

Priedai pasirinktinai:

Nr. 421525 ir 421527, duomeny perdavimo laidas Nr. 497445,

Techninis aprasymas

Matavimo ribos (diapazonas) 50-75mm
Sraigto zingsnis 0,5 mm
Sraigto @ 6,35 mm
Leistina paklaida 2 um
Padalos vertée 0,001 mm
Kalibravimas B2
Baterijy kiekis 1
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Jmontuoty baterijy Nr.
IP apsaugos klasé
Maitinimas

Norma

Sasaja

Sasaja

Matavimo prietaisai
Pakuoteé

Produkto rasis

081560 357
IP 65
Baterijos
Gamykliniai standartai
USB sasaja
USB sasaja
skaitmeninis
tvirta dézé

Mikrometras

Paslaugos

DAkkS. kallb.raV|masM|krometras su etalonu Maksimalios 022050 100
matavimo ribos 100 mm

Kallbre?wma.lekrometras su etalonu Maksimalios 022040 100
matavimo ribos 100 mm

Priedai

Tabletés formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 081560 357
357

Imtuvas / klaviatiros sgsaja USB Tipas 498965
Siystuvas Tipas S16E 498966 S16E
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2 497445 D2
Etalonas Visas ilgis 50 mm 421100 50
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2 497445 USB2
Multi imtuvas / klaviatiros sgsaja USB Tipas 498975
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1 497445 D1
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