
Duomenų lapai

TextFlow 12

Universalus mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris 421750 0-25

GTIN 4045197203939

Produktų klasė 42B

Aprašymas

Modelis:
Universalus mikrometras su nesisukančiu sraigtu. Matavimo plokštumos pritrintos. Tvirtinimo
cilindro ⌀ 5×15 mm. Plieninis rėmas kaldintas ir dažytas. Greitai pakeičiami antgaliai. Nulinė
padėtis nustatoma fiksuojančiomis įvorėmis.
Tiekimo sudėtis:
Su 7 poromis keičiamų matavimo antgalių.

Techninis aprašymas

Sraigto žingsnis 0,5 mm

Matavimo būgno padalos 1/50 mm

Sraigto ⌀ 8 mm

Matavimo ribos (diapazonas) 0 - 25 mm

Padalos vertė 0,01 mm

Kalibravimas B1

Norma DIN 863

Matavimo prietaisai analoginis

Pakuotė tvirta dėžė

Produkto rūšis Mikrometras
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Duomenų lapai

TextFlow 12Paslaugos

KalibravimasMikrometras be etalono Maksimalios
matavimo ribos 25 mm

022000 25
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