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Plokscia kaladélé, slifuota, Stakliy ir jtaiso griovelio dydis b1: 16mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 375370 16
GTIN 4020772071721
Produkty klase 35A
Aprasymas

Modelis:

Tiksliai nuslifuotos krastinés, todél labai greitai sulygiuojami jtaisai, stakliy verztuvai ir daliy
aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su stakliy stalo grioveliais. Todél laikrodinis

indikatorius nereikalingas.
Paskirtis:

Plokscios kaladélés naudojamos tada, kai jtaisas visq laika tvirtinamas ant stakliy stalo su to

paties plocio grioveliais.
Apdirbama medziaga:
Plienas C 15, jazotintos.
Tikslumas:

Matmuo b = tolerancija hé.

Techninis aprasymas

llgis

Varztams DIN 84, DIN 912
Stakliy ir jtaiso griovelio dydis b,
Aukstis H

Tipas

Produkto rasis

22 mm
M6x16
16 mm
10 mm
6322B

Bazavimo kaladele
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