Duomeny lapai

/% Hoffmann Group

Lygiagreti uzspaudimo lapa, Ziauny plotis: 48mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 360085 48
GTIN 4045197482419
Produkty klase 310
Aprasymas

Paskirtis:

Galimi jvairas tarpasiniai atstumai naudojant kryzminj sujungiklj.

Tinka:
Bazinei kreipiancigjai Nr. 360080.
Pastaba:

Tinka naudoti kreipianciosioms nuo 3 versijos (zr. pav.)! Universalios kreipianciosios briaunos

negali bati platesnés nei 5mm.

Techninis aprasymas

Ziauny plotis 48 mm

Sukimo momentas 5Nm

Sukimo momentas 10 Nm

Sukimo momentas 15Nm

Sukimo momentas 20 Nm

Uzspaudimo jéga 5 kN

UzZspaudimo jéga 10 kN

Uzspaudimo jéga 15 kN
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Uzspaudimo jéga 20 kN
maks. eiga 3mm
Uzverzimo varzto rakto dydis SW 5mm
Kojelés varzto rakto dydis SW, 4 mm
Produkto rasis Spaustuvo kumsteliai
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