Duomeny lapai /b Hoffmann Group

AMEGR)

Smeigé DIN 6379, Sriegis M x ilgis L: M8X100

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris
GTIN
Produkty klasé

375380 M8X100
4020772084813
35A

Aprasymas

Modelis:
Sriegis valcuotas.
Paskirtis:

Tvirtinimui T formos grioveliuose kartu su T-formos verzlémis Nr. 375315 — 375330,
SeSiabriaunémis verzlémis Nr. 375385 — 378395 ir atraminémis poverzlémis Nr. 375340 — 375360.

Standartas:
DIN 6379
Apdirbama medziaga:

Termiskai pagerinto plieno tvirtumo klasé:

- M6-M12=10.9
- M14-M30=8.8
llgis a: 89 mm
llgis b: 63 mm

Techninis aprasymas

llgis b 63 mm

llgis a 89 mm

Sriegis M8x100

Tipas 6379

Produkto rasis Varztas
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