Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Mitutoyo

Skaitmeninis slankmatis su AOS sistema su apvaliu gylmaciu ir duomeny
iSvadu, Matavimo diapazonas: 150mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 412671 150
GTIN 4946368667904
Produkty klasé 44A
Aprasymas

Modelis:

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiskiais skaitmenimis (9 mm aukscio). Elektromagnetiné

matavimo sistema AOS (Advanced Onsite Sensor) padidina apsaugg nuo dulkiy ir dregmes.

- Absoliutiné skalé, nereikia nustatinéti nulio, todél matuoti galima greiciau ir patikimiau.

- Naudoja mazai energijos (20000 valandy nuolatinio veikimo), baterijos jkrovos
indikatorius.

Su ratuku.

Tiekimo sudétis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomeny perdavimo laidas Nr. 497080 ir Nr. 497100 su duomeny siuntimo mygtuku Data.

Baterijy skyrelio dangtelis Nr. 412239 dyd. B.

Techninis aprasymas

Norma ISO 13385
Eksploatavimo trukmé 20000 h
Antgaliy ilgis 40 mm
LCD ekrano skaitmeny dydis 9 mm
Gylmatis 21,9
Kalibravimas A1l
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Varomasis ritinélis

Yra gyliamatis

Padalos verte

Matavimo ribos

Baterijy kiekis

Jmontuoty baterijy Nr.
Maitinimas

Matavimo nuokrypis E MPE
Sasaja

Sasaja

Matavimo prietaiso matavimo metodas

Matavimo prietaisai
Medziaga

visos dalys

Pakuoteé

Produkto rasis

taip
taip
0,01 mm
0-150 mm
1
081560 357
Baterijos
+0,02 mm
Digimatic sasaja
USB sasaja

elektromagnetinis
induktyvus metodas

skaitmeninis
Nerudijantis plienas, INOX
gradintas
tvirta dézé

Universalus slankmatis

Paslaugos

KallbraV|masSIankmat|s / gylmatis Maksimalios matavimo 021000 200
ribos 200 mm

DAkk§ ka!lbraV|ma§SIanIfmat|s / slankmatis-gylmatis 021010 200
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

Priedai

Tabletés formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 081560 357
357

Multi imtuvas / klaviatros sgsaja USB Tipas 498975
Siystuvas Tipas S1 498966 S1
Imtuvas / klaviatiros sgsaja USB Tipas 498965
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Klaviatlros sasajaUSB Tipas D2 498963 D2
Prijungimo kabelis Tipas D2 497080 D2
Gylmacio prispaudimo plokstelé, metaliné su 2 varztais 412120
Prijungimo kabelis Tipas USB2 497080 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2 497100 USB2
Prijungimo kabelis Tipas D1 497080 D1
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2 497100 D2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1 497100 D1
Baterijy skyriaus dangtelis Tipas B 4122398B
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