Duomeny lapai /b Hoffmann Group

= TESA

Slankmatis su laikrodiniu indikatoriumi, Tipas: 150/02

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 412416 150/02
GTIN 7630041105353
Produkty klasé 45A
Aprasymas

Modelis:

Matiné chromuota skalé su apsauga nuo smugiy. Tikslus laikrodinis indikatorius su pasukamu
ciferblatu ir reguliavimo varztu.:

Ypac siauras gylmatis. 1 mm verciy padalos ant liniuotés, 2/100 mm ant apvaliosios skalés.
Priedai pasirinktinai:

Sriegiy lentelé Nr. 412180, skirta slankmacio galinei pusei.

Techninis aprasymas

Kalibravimas A1
Rodyklés apsisukimas 2mm
Matavimo ribos (diapazonas) 0-150 mm
Padalos verteé (apvalioji skalé) 0,02 mm
Antgaliy ilgis 40 mm
Matavimo nuokrypis E MPE +0,03 mm
Norma ISO 13385
Gylmatis kampuotas 3,6x1,7
Matavimo prietaisai analoginis
Medziaga Nerudijantis plienas, INOX
visos dalys gradintas
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Pakuoté tvirta deze

Slankmatis su

Produkto rasi . T Lo
odukto rasis laikrodiniu indikatoriumi

Paslaugos

DAKKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis

Maksimalios matavimo ribos 200 mm 021010 200

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo

ribos 200 mm 021000 200
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