Duomeny lapai /b Hoffmann Group

0l KYOCERE

Degussit oksidinés keramikos galastuvas glotnus (F), llgis x plotis:
150X25mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 558985 150X25
GTIN 4045197407351
Produkty klasé 53D
Aprasymas

Modelis:

Ypatingo kietumo aliuminio oksido keramikos aglomeratas (sintetinis rubinas) be risiklio
uztikrina puiky glotniojo slifavimo instrumenty briauny ir profilio atsparumga, todél gaunamas
nepriekaistingos kokybés pavirsius.

Sintetinio rubino glotniojo slifavimo galastuvai, kuriy gridétumas

smulkus (F) (Ra apie 1 , atitinka gradétuma apie 2000).

Paskirtis:

Preciziniam apdirbimui gaminant stampus, porceliang ir presavimo formas, tinka tiksliosios
mechanikos, optikos ir stiklo pramonés darbams ir t. t. Galima padaryti nuozulas, jrantas ir
pakeisti forma.

Techninis aprasymas

Smulkumo laipsnis smulkus

Aukstis 15 mm

llgis 150 mm
Grudétumas 2000

Plotis 25 mm

Serija Degussit®
Slifavimo priemonés Aliuminio oksido keramika
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Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Produkto rasis Abrazyvus galastuvas
Vartotojo duomenys
Paskirtis V. ISO kodas
Alu Mg tinka
Plienas <900 N/mm? tinka
Plienas <1400 N/mm? tinka
Plienas <55 HRC tinka
Plienas <60 HRC tinka
Plienas <67 HRC tinka
Kietlydininis (HM) tinka
INOX tinka
Ti tinka
Ketus (G) tinka
CuZn tinka
Plastikas, GFK tinka
Akmuo ribotai tinka
Uni tinka
drégnas, maks. tinka
sausasis ribotai tinka
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