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Lukas
Dengta freza Z4 — glotniam apdirbimui, kryZzminiais dantimis, HM TiAIN,
Tipas: G0618

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 540560 G0618
GTIN 4027497279050
Produkty klasé 56L

Aprasymas

Modelis:

Koto & 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklémis i$ labai nasiy ir plastisky kietlydinio
rusiy, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutés skersmuo didesnis uz koto, tada kotas
plieninis, kitais atvejais visa freza is kietlydinio.

Papildoma TiAIN danga padidina patvarumga ir atsparuma karsciui.

Dideléms terminéms ir mechaninéms apkrovoms (Heavy Duty). Forma ,Elipsé” (SPG).
Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninéms robotizuotoms stakléms, beveik visoms
medziagoms. UZvartoms nuimti, briaunoms uzapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo sitléms bei
pavirsiams apdirbti.

Techninis aprasymas

Danty smulkumas smulkiadantis
Galvos @ 6 mm
Danty iSdéstymo trumpas zymeéjimas Z4
Bendras ilgis 50 mm
Danty forma kryzminiai dantys
Forma G0618
Forma elipsiné
Koto @ 6 mm
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Galvutés ilgis 18 mm
Serija Danty forma Z4
ASmenys HM TiAIN
Danga TiAIN
Produkto rasis Freza
Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas
Plienas <900 N/mm? tinka
Plienas <1400 N/mm? tinka
Plienas <55 HRC tinka
Plienas <60 HRC tinka
Plienas <67 HRC ribotai tinka
INOX tinka
Ti tinka

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 08.03.2024 22:10 2/2



