Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Grioveliy kalibras, A-ZC, Nominalus dydis: 8mm
-

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 484406 8
GTIN 2050001063175
Produkty klasé 48B
Aprasymas

Modelis:

Grioveliy kalibrai su praeinancigja ir nepraeinanciaja pusémis. Praeinancioji pusé su uzlaida
nusidévéjimui pagal DIN 7164. Kalibry pagrindas i$ grudintojo plieno.

Grioveliy kalibrai iki ISO tolerancijy lauky A — ZC, jy tolerancijos lygiai 7 — 13. Uzsakant butina
nurodyti nominalyjj mata, tolerancijos laukus ir kokybe, pvz., Nr. 484406 dyd. 10M6.

Paskirtis:

Ploks¢iy jlaidy, pvz., grioveliy kontrolei.

Standartas:

Toleranzen und Abmafe nach DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164.

Pastaba:

Nurodykite pageidaujama tolerancijos klase. Uzsakydami nurodykite tolerancijos ribas (A — ZC)
ir tolerancijos lygius (7 — 13), pvz., Nr. 484406 dyd. 10M6. Kalibrus su tarpiniais matmenimis ir
visus nominaliuosius matmenis su skaiciais iSreikStomis tolerancijomis zr. Nr. 484409; 484411.

Techninis aprasymas

Nominalus dydis 8 mm
Medziaga grudintas plienas
Kokybeé 7
Kokybé 8
Kokybé 9
Kokybeé 10
Kokybé 11
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Kokybé 12
Kokybé 13
Norma DIN EN ISO 1938-1
Tolerancijos laukas A
Tolerancijos laukas B
Tolerancijos laukas C
Tolerancijos laukas cD
Tolerancijos laukas D
Tolerancijos laukas E
Tolerancijos laukas EF
Tolerancijos laukas F
Tolerancijos laukas FG
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Tolerancijos laukas ZB
Tolerancijos laukas ZC

Produkto pavadinimo pozymis A-ZC
Kalibravimas L6

Produkto rasis Ribinis grioveliy kalibras
Paslaugos

KalibravimasKalibrinis kamstis Maksimalus & 20 mm 028300 20
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