Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Slifavimo diskas (CER), @ 50,8 mm, Gruadétumas: 36

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 554012 36
GTIN 4045197525970
Produkty klasé 51E
Aprasymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu i$oriniu sriegiu (Roloc™, Combisic' CDR) leidzia saugiai
pakeisti slifavimo jrankj ,vienu rankos mostu” per trumpiausia laika.

Didelj patvaruma ir nuimamos medziagos kiekj uztikrina pasigalandantys keraminiai grudeliai
(CER).

Paskirtis:

Reikia déti ant standziy atraminiy léksteliy Nr. 554089.

Racionalus mazy pavirsiy Slifavimas, net ir kintamy kontary. Sutrumpinus jrankiy keitimui
skiriama laika, sumazéja daugiapakopiy darbo procesy savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprasymas

Gradétumas 36
Disko@ 50,8 mm
Slifavimo priemonés Keraminiai gradeliai (CER)
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Slifavimo priemoniy kodas
Slifavimo priemoniy padéklas
Produkto pavadinimo pozymis
maksimalus sukiy skaicius

Produkto rasis

Keramika
Pluostinis pagrindas
@ 50,8 mm
25000 min’'

Slifavimo diskas

Vartotojo duomenys
Paskirtis V. ISO kodas
Alu Mg ribotai tinka
Plienas <900 N/mm? tinka
Plienas <1400 N/mm? tinka
Plienas <55 HRC tinka
Plienas <60 HRC tinka
Plienas <67 HRC tinka
INOX tinka
Ti ribotai tinka
Ketus (G) tinka
CuZn tinka
sausasis tinka
Priedai
Gumineé sllf?wrnf) lekstelé, koto @ 6 mmvidutinio 554092 50
standumo ISorinis @ 50 mm
Plastikiné slifavimo lékstelé, koto @ 6 mm ISorinis & 50 mm 554090 50
Gumine slifavimo lékstelé, koto @ 6 mmstandi ISorinis & 50 554089 50
mm
Gumineé sllf?wrnf) lekstelé, koto @ 6 mmvidutinio 554093 50
standumo ISorinis @ 50 mm
554091 50
© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 06.03.2024 22:10 2/3



Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Gumineé slifavimo lékstelé, koto @ 6 mmminksta Isorinis &
50 mm
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