Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Lukas
Ziedlapinis slifavimo diskas SLTT (CER), nuozulniai ploks¢ia lékstelé
nerudijanciajam plienui, @ 178 mm, Grudétumas: 40

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 565423 40
GTIN 4027497388875
Produkty klasé 53L
Aprasymas

Modelis:

Patentuota ploksteliy pjautuvo forma ir jy sudéjimas uztikrina didziausig dangos tankuma ir
iSskirtinj slifavimo naSuma bei patvaruma.

Tvirta laikiklio lekstelé i$ lakstinio plieno. Tyliai veikia ir nevibruoja.

Didziausias Slifavimo nasumas, keraminiai gradeliai su pasigalandimo efektu. Jokio sustikléjimo
arba perkaitimo. Puikiai tinka ir briauny Slifavimui.

Paskirtis:

Maksimalus nuimamos medziagos kiekis ir didziausias patvarumas.

Pastaba:

Ziedlapinius 3lifavimo diskus be Iékstelés SLTflex mink3tam $lifavimui, kampiniy suvirinimo sidliy
apdirbimui ir pan. rasite Nr. 566300.

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Forma: nuozulniai plokscia

Kiaurymés @: 22,23 mm

Techninis aprasymas

Forma nuoZzulniai plokscia
Gradétumas 40
Kiaurymés & 22,23 mm
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Disko@

Slifavimo priemoniy kodas
Gelezies, sieros ir chloro dalis
Produkto pavadinimo pozymis
Laikancioji lekstelé

optimaliai parinkta medziagai
maksimalus apskritiminis greitis

Produkto rasis

178 mm
Keramika
<0,1 %

@178 mm
Lakstinio plieno lékstelé
INOX
80 m/s

Ziedlapinis §lifavimo diskas

Vartotojo duomenys
Paskirtis V. ISO kodas
Alu Mg ribotai tinka
Plienas <900 N/mm? tinka
Plienas <1400 N/mm? tinka
Plienas <55 HRC tinka
Plienas <60 HRC tinka
Plienas <67 HRC tinka
INOX tinka
Ti tinka
Ketus (G) tinka
CuZn ribotai tinka
sausasis tinka
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