Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Poliravimo galvuté is veltinio Koto @ 3 mm, Tipas: ZY0810

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 552100 ZY0810
GTIN 4045197240026
Produkty klasé 51E
Aprasymas

Modelis:

Patvarios poliravimo galvutés i$ vidutinio standumo, ypatingai tvirtos formos veltinio.
Paskirtis:

Pirminiam ir galutiniam jau paruosty pavirsiy poliravimui iki blizgesio i$laikant labai tikslias
geometrines formas.

Pastaba:

Poliravimo galvutés i veltinio turi bati naudojamos su Slifavimo ir poliravimo pastomis, pvz.,
Nr. 552250/ 552330/ 552340 / 555740. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5 -10 m/s.
Kietumo laipsnis: vidutinio grubumo

Galvos @: 8 mm

Galvuteés ilgis: 10 mm

Koto &: 3 mm

Techninis aprasymas

Galvos @ 8 mm
Koto & 3mm
Galvutés ilgis 10 mm
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Kietumo laipsnis
Rekomenduojamas apskritiminis greitis

Produkto rasis

vidutinio grubumo
5-10m/s

Poliravimo ritinélis

Priedai

Poliravimo pastos gabalélis Unipol® Spalva DARKPINK

Deimantiné $lifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir
vandenyje monokristalin. Deimantinés $lifavimo pastos
gradétumas 3 um

Deimantiné slifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir
vandenyje monokristalin. Deimantinés slifavimo pastos
gradétumas 10 um

Deimantiné slifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir
vandenyje monokristalin. Deimantinés $lifavimo pastos
grudétumas 1 um

Deimantiné $lifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir
vandenyje monokristalin. Deimantinés $lifavimo pastos
gradétumas 7 um

Slifavimo pasta SiC Gradeliy dydis, SiC $lifavimo pasta 280

Deimantiné slifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir
vandenyje monokristalin. Deimantinés $lifavimo pastos
grudétumas 15 pm

Deimantiné $lifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir
vandenyje monokristalin. Deimantinés $lifavimo pastos
gradétumas 1 um

Deimantiné slifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir
vandenyje monokristalin. Deimantinés slifavimo pastos
gradétumas 0,5 um

Poliravimo pastos gabalélis Unipol® Spalva WHITE

Deimantiné $lifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir
vandenyje monokristalin. Deimantinés $lifavimo pastos
gradétumas 7 um
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Deimantiné slifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir
vandenyje monokristalin. Deimantinés slifavimo pastos
gradétumas 3 um

Poliravimo pastos gabalélis Unipol® Spalva BLUE 555740 BLUE
Slifavimo pasta SiC Gradeliy dydis, SiC $lifavimo pasta 150 552250 150

Deimantiné slifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir
vandenyje monokristalin. Deimantinés slifavimo pastos 55233015
gradétumas 15 um

Deimantiné Slifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir
vandenyje monokristalin. Deimantinés $lifavimo pastos 55234010
grudétumas 10 um

Deimantiné $lifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir
vandenyje monokristalin. Deimantinés $lifavimo pastos 552330 30
gradétumas 30 um
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