Duomeny lapai

/% Hoffmann Group

Srieginis kalibras nepraeinantysis ziedinis kalibras, Sriegis: G3/4in

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 486250 G3/4
GTIN 2050001036339
Produkty klasé 48B
Aprasymas

Modelis:

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai ziedai, tolerancijos klase A.
Nepraeinantieji kalibrai pazymeéti raudonai.

Standartas:
DIN EN ISO 228
Pastaba:

Kity skersmeny srieginiai kalibrai pagal papildoma uzsakyma.

Techninis aprasymas

Sriegio @ 26,44 mm

Tolerancijos klase A

Sriegis G3/4

Vijy skaicius colyje 14

Kalibravimas L12

Tolerancijos laukas A
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Kalibro rusis Nepraeinantysis srieginis kalibras
Norma DIN 228
Sriegio tipas G

Sriegiy nepraeinantysis

Produkto rasis L e s
kalibrinis ziedas

Paslaugos

KalibravimasSriegiy kalibriniai ziedai Maksimalus & 60 028600 60
mm

DAKKS kalibravimasSriegiy kalibrinis ziedas Maksimalus & 028640 100

100 mm
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