Duomeny lapai /b Hoffmann Group

VB. T 160404, Rusis: HB7035-1

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 261232 HB7035-1
GTIN 4045197874825
Produkty klasé 21G
Aprasymas

VB. T 160404 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drozlialauzis: SM

Tolerancija: M

Pjavio gylis a,: 0,5-2,5 mm

Pastima f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v, pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprasymas

Kampo spindulys 0,4 mm
Pagrindinis naudojimas P
Drozlialauzis SM

Pjovimo salygos daznai pertraukiamas
Pjovimo greitis v. pagrindiniam naudojimui 100 - 320 m/min
Kietlydinys HB7035-1
Pjavio gylis a, 0,5-2,5mm
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Pastama f 0,1-0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
ASmenys HM
Keic¢iamosios pjovimo plokstelés ISO kodas VBMT 160404
Keitimy / pjovimo briauny skaicius 2
Tolerancija M

Produkto rasis keic¢iamosios plokstelés tekinimui
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