Duomeny lapai
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Pusapvale dildé, Jkartos 3 (glotni), llgis be antgalio: 100mm

—r—
Uzsakymo data
Uzsakymo numeris 513300 100
GTIN 4009215017540
Produkty klasé 56B
Aprasymas
Modelis:

Ruosiniai kaldinami ir Slifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklémis padaromos tikslios
vienodo storio ir gylio jkartos. NeiSgaubtos dildés buna dantytos formos, idealiai atitinkancios

dildés rasj.

Su kreipiamosiomis jkartomis, pusiau buku galu.

Paskirtis:

Aukstos kokybeés dildé naudojimui dirbtuvése, labai nasi ir patvari.

Standartas:
DIN 7261 Form E

Techninis aprasymas

llgis be antgalio

Skerspjavis

Produkto pavadinimo pozymis
Jkartos

Jkarty pobudis

Forma

Forma

Dildés plotas

su dildés rankena

Norma

Produkto rasis

100 mm
11X4 mm
Jkartos 3 (glotni)
3
Glotnios
E
pusapvalé
Visos puseés rantytos
ne
DIN 7261

Dirbtuvéms skirta dildé
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Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas
Alu Mg ribotai tinka
Plienas <900 N/mm? tinka
Plienas <1400 N/mm? tinka
Plienas <55 HRC tinka
Plienas <60 HRC ribotai tinka
INOX ribotai tinka
Ketus (G) tinka
CuZn tinka
Plastikas, GFK tinka
Mediena tinka
Priedai
Sepetys dildéms Apimamas ilgis L3x-plotis L1 80X20 mm 576000 80X20
Kietmedzio rankena dildei Bendras ilgis 80 mm 519400 80
Kietmedzio rankena dildei Bendras ilgis 100 mm 519400 100
Sepetys dildéms Apimamas ilgis L3x-plotis L1 100X25 mm 576000 100X25
2K ergonomiska dildziy rankena Bendras ilgis 95 mm 519600 95
Plastikiné dildés rankena Bendras ilgis 90 mm 519510 90
Plastikiné dildés rankena Bendras ilgis 100 mm 519550 100
Sepetys dildéms Apimamas ilgis L3x-plotis L1 115X40 mm 576000 115X40
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