Duomeny lapai /b Hoffmann Group

vallorbe

Preciziné plokscia dildé, llgis be antgalio mm / Sveicarisko tipo jkartos: 100/3
|

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 520100 100/3

GTIN 613548065617

Produkty klasé 53B

Aprasymas

Modelis:

Sveicariskos precizinés dildés atitinka auk3ciausius formos ir jkarty tikslumo, nasumo ir
patvarumo reikalavimus. Specialus plienas, kurio kietis 65-66 HRC. Priesingai nei dildziy
dirbtuvémes, Siy dildziy forma tiksliai pritaikyta apdirbimo paskirciai, Siek tiek gaubta, su
specialaus lenkto profilio jkartomis ir dideliu jvairaus jkarty rasto pasirinkimu. Todél dildés
naudojamos ekonomiskai ir isgaunamas tolygus pavirsius.

3 pusés rantytos, buku galu.

atitinka vokiska jkarty tipa: 4

Skerspjavis: 12,53 mm

Techninis aprasymas

Skerspjavis 12,5%X3 mm
llgis be antgalio 100 mm
atitinka vokiska jkarty tipa 4
Produkto rasis Preciziné dildé

Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas
Alu Mg tinka
Plienas <900 N/mm? tinka
Plienas <1400 N/mm? tinka
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Plienas <55 HRC tinka

Plienas <60 HRC tinka

Plienas <67 HRC ribotai tinka

INOX tinka

Ti ribotai tinka

Ketus (G) tinka

CuZn tinka

Plastikas, GFK tinka

Mediena tinka

Uni ribotai tinka

Priedai

Sepetys dildéms Apimamas ilgis L3x-plotis L1 100X25 mm 576000 100X25
Plastikineé dildés rankena Bendras ilgis 90 mm 51951090
Sepetys dildéms Apimamas ilgis L3x-plotis L1 80X20 mm 576000 80X20
Kietmedzio rankena dildei Bendras ilgis 80 mm 519400 80
Kietmedzio rankena dildei Bendras ilgis 100 mm 519400 100
Plastikiné dildés rankena Bendras ilgis 100 mm 519550 100
2K ergonomiska dildZiy rankena Bendras ilgis 95 mm 519600 95
Sepetys dildéms Apimamas ilgis L3x-plotis L1 115X40 mm 576000 115X40
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