Duomeny lapai /b Hoffmann Group

RENISHAW!

Liestukas su apvaliu rubino antgaliu ilgis 10/11 mm, Rutulio @ D: 4mm

NS

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 494220 4
GTIN 2050000973413
Produkty klasé 49F

Aprasymas

Modelis:

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2
Pastaba:

Kity matmeny keic¢iami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal uzsakyma.

Techninis aprasymas

Svoris 049
Rutulio @ D 4 mm
Koto @ S 1,5 mm
efektyvus matavimo ilgis 10 mm
Koto medziaga Plienas
llgis | 10 mm
Prijungimo sriegis M2
VirSunés medzZiaga Rubinas
Produkto rasis Antgaliai
Priedai

Keic¢iamo liestuko ilgintuvas llgis 40 mm 494214 40
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Liestuky valymo rinkinys 494240
Adapteris Tipas M3/M2 494218 M3/M2
5 eigy kei¢iamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5 494219 M2/5
Kei¢iamo liestuko ilgintuvas llgis 30 mm 494214 30
Keic¢iamo liestuko ilgintuvas llgis 10 mm 49421410
Keic¢iamo liestuko ilgintuvas llgis 20 mm 494214 20
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