Duomeny lapai /b Hoffmann Group

va E!Urgme

Preciziné adatiné dildé Visas ilgis 180 mm, SH 00 / DH 00, Tipas: 6

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 5271506
GTIN 613548047736
Produkty klasé 53B
Aprasymas

Modelis:

Sveicariskos precizinés adatinés dildés pasizymi ypac tikslia forma ir jkartomis, dideliu nasumu
ir patvarumu. Darbinis ilgis = '/, dildés ilgio. Pagamintos i$ specialaus plieno, skirto precizinéms
dildéms, labai patvarios (65-66 HRC). Tiksliai parinktos formos, specialus jkarty kampas ir platus
jvairiy jkarty pasirinkimas. Labai nasus apdirbimas. Greitai uzdedamas rankenas zr. Nr.
519700.

Standartas:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Pastaba:

Taip pat ir Habilis precizines dildes zr. Nr. 527050 — 527070.

Forma: tribriauné

Techninis aprasymas

Bendras ilgis 180 mm
Forma tribriauné
Dildés plotas 3
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Skerspjuvis 4,2 mm
Sveicarisko tipo jkartos 00
atitinka vokiska jkarty tipa 1
Produkto pavadinimo pozymis SH 00/ DH 00
Produkto rasis Preciziné adatiné dildé
Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas
Alu Mg tinka
Plienas <900 N/mm? tinka
Plienas <1400 N/mm? tinka
Plienas <55 HRC tinka
Plienas <60 HRC tinka
Plienas <67 HRC ribotai tinka
INOX tinka
Ti ribotai tinka
Ketus (G) tinka
CuZn tinka
Plastikas, GFK tinka
Mediena tinka
Uni ribotai tinka
Priedai
Greitai uzdedama rankena adatinéms dildéms Tipas 3 5197003
Greitai uzdedama rankena adatinéms dildems Tipas 2 519700 2
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