Duomeny lapai /b Hoffmann Group

WAOLY

Abrazyvineé dildé - aukstos kokybés korundas, tribriaunég, llgis x plotis (mm),
smulkumo laipsnis: 100X13F

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 558515 100X13F
GTIN 9003172580135
Produkty klase 53Y
Aprasymas

Paskirtis:

Jrankiy ir jy pjovimo briauny valymui, astrinimui, galandimui ir nusklembimui. Kiaurymiy,
pavirsiy ir briauny baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat pavirsiaus kokybei
pagerinti, slifavimui ir poliravimui.

Beveik visiems metalams ir jy lydiniams apdirbti. Sios medziagos kietumas uztikrina briauny
tvirtuma ir didelj pjovimo produktyvuma.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, zibalu arba vandeniu.

Slifavimo priemoniy kodas: A

Gradétumas: 320

Spalva: oranziné

Techninis aprasymas

Grudétumas 320

llgis 100 mm
Smulkumo laipsnis smulkus
Plotis 13 mm
Spalva oranziné
Slifavimo priemoniy kodas A

Forma tribriauné
Produkto rasis Galandimo dildé
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Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Vartotojo duomenys
Paskirtis V. ISO kodas

Alu Mg tinka
Plienas <900 N/mm? tinka
Plienas <1400 N/mm? tinka
Plienas <55 HRC tinka
Plienas <60 HRC ribotai tinka
Plienas <67 HRC ribotai tinka
INOX ribotai tinka
Ti ribotai tinka
Ketus (G) ribotai tinka
CuZn ribotai tinka
Plastikas, GFK ribotai tinka
drégnas, maks. tinka
sausasis ribotai tinka
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