Duomeny lapai /b Hoffmann Group

%= PFERD
Deimantiné Handy dildé, 215 mm grudeliai D 126 (vidutinio grubumo),
universalus, Tipas: 1
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Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 529150 1
GTIN 4007220017302
Produkty klasé 53B
Aprasymas

Modelis:

Atitinka adatines dildes Nr. 529220, taciau pagamintos i$ ruosiniy, panasiy j Habilis dildes Nr.
527060 (storesnio koto, masyvus kaldintas antgalis); apie 3 kartus daugiau deimantu dengto
ploto negu adatiniy dildziy.

Paskirtis:

Grudintyjy ir legiruotyjy plieny, kietlydinio, stiklo, keramikos ir pluostu sustiprinty
plastiky apdirbimui. Dildinant stipriai nespausti, ypac¢ apdirbant briaunas! Daugiau
spaudziant, vietoje geresniy rezultaty apgadinama dildé.

Techninis aprasymas

Skerspjuvis su danga 10,3%x2,8 mm
Forma plokscia buku galu
dangos ilgis 100 mm
Bendras ilgis 215 mm
Slifavimo priemonés Deimantiné
Slifavimo priemoniy kodas D
Gradétumas D126

su dildés rankena ne

Reikia atskiros rankenos ne
Produkto rasis Rankiné dilde
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