Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Abrazyvi dildé - Original-Arkansas (balta), gradeliy dydis 8000, pusapvale,
llgis x plotis: 100X10mm

<
Uzsakymo data
Uzsakymo numeris 558740 100X10
GTIN 4037073002323
Produkty klasé 567
Aprasymas
Modelis:

Natdralus akmuo (Original-Arkansas) is smulkiagradzio kvarcito, patvariomis briaunomis.
Auksciausios kokybés pavirsius ir Slifavimas nebraizant. Gradétumas 5000 (galandimas),
gradétumas 8000 (poliravimas).

Paskirtis:

Jrankiy ir jy pjovimo briauny valymui, astrinimui, galandimui ir nusklembimui . Kiaurymiy,
pavirsiy ir briauny baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat pavirsiaus kokybei
pagerinti, Slifavimui ir poliravimui. Geriausia naudoti su tepalu, zibalu arba vandeniu.
Pastaba:

Nedidelis alyvos kiekis padidina patvaruma ir galandimo efektyvuma.

Techninis aprasymas

Gradétumas 8000
Smulkumo laipsnis Poliravimas
llgis 100 mm
Plotis 10 mm
Spalva baltas
Slifavimo priemonés Arkansas kvarcitas
Forma pusapvalé
Produkto rasis Galandimo dildé
Vartotojo duomenys

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 28.02.2024 22:20 1/2



Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Paskirtis V. ISO kodas
Alu Mg tinka
Plienas <900 N/mm? tinka
Plienas <1400 N/mm? tinka
Plienas <55 HRC tinka
Plienas <60 HRC tinka
Plienas <67 HRC tinka
Kietlydininis (HM) tinka
INOX tinka
Ti tinka
Ketus (G) tinka
CuZn ribotai tinka
Plastikas, GFK ribotai tinka
Uni tinka
drégnas, maks. tinka
sausasis ribotai tinka
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