Duomeny lapai /b Hoffmann Group

A7STAHLWILLE )"
Verzliaraktis abiem atvirais galais, colinis, Tipas: 3

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 6101203
GTIN 4018754019731
Produkty klasé 63A
Aprasymas

Modelis:

I$ abiejy pusiy - ypac lengvos eigos, tvirtos terkslés — perjungiamos desininiam ir kairiniam
priverzimui. Siauros rakto plocio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jégos perdavimas.
Standartas:

DIN3110/1SO 3318

Apdirbama medziaga:

Chrome-Alloy-Steel; smagiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas
pavirsius.

Rakto dydis ,: 5/16 in

Rakto dydis ,: 3/8 in

Rakto ilgis L: 140 mm

maksimalus ziociy dydis b1: 18 mm

maksimalus ziociy dydis b2: 23 mm

maksimalus zioCiy aukstis h: 4,5 mm

Techninis aprasymas

maksimalus Ziociy dydis b2 23 mm
maksimalus ziociy dydis b1 18 mm
maksimalus ziociy aukstis h 4,5 mm
Rakty dydziy matmenys coliais
Rakto dydis , 3/8in
Rakto ilgis L 140 mm
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Rakto dydis ,

Norma

Norma

Zio¢iy padétis 1

Zio¢iy padétis 2

nekibirks¢iuojantis

i$ abiejy pusiy vienodas rakto dydis

Produkto rasis

5/16in
DIN 3110
ISO 3318
15 laipsniai
15 laipsniai
ne
ne

Verzliaraktis
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