Duomeny lapai /b Hoffmann Group
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Mazy verzliarakciy abiem atvirais galais rinkinys, ant nikelio chromuoti,
Rakty skaicius: 9ZOLL
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Uzsakymo data
Uzsakymo numeris 612400 9Z0LL
GTIN 4018754057788
Produkty klasé 63A
Aprasymas
Modelis:

Su labai siauromis galvutémis. Nevienoda zio¢iy padétis (15° ir 75°), rakty dydis abiejosen pusése
vienodas.

Paskirtis:

Ypac montavimo darbams labai ankstose vietose.

Apdirbama medziaga:

Chrome-Alloy-Steel; smlgiams atspari danga — nikeliuotas ir chromuotas.

Tiekimo sudétis:

Po 1 maza dvikilpj verzliaraktj Nr. 612200 / 612205: 5/32; 3/16; 1/4;5/16; 11/32; 3/8;7/16; 1/2;
9/16 colio

Techninis aprasymas

Rakty skaicius 9

Rakty dydziy matmenys coliais

Zio¢iy padétis 1 15 laipsniai
Zio¢iy padétis 2 75 laipsniai
Medziaga Chrome-Alloy-Steel
Pavirsius ant nikelio chromuoti
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Produkto rasis Verzliaraktis
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