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Duomeny lapai Ao Hoffmann Group

Kokon

Perjungiama terkslé, 3/8” su iSmetikliu, Tipas:

-— .

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 635050
GTIN 4991644060580
Produkty klasé 63R

Aprasas

Aprasymas:

Su perjungimo svirtimi j desinine ar kairine eiga.
Norma:

DIN 3122-D 10

AuBenvierkante nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, fir Innenvierkante nach DIN 3120-C
10 mit Rillen.

Medziaga:

Chromo vanadzio plienas, chromuotas.
Tinkamas:

Rankinés pavaros galvutés.

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

visas ilgis: 200 mm

Danty skaicius: 24

Techninis aprasymas

Pavaros keturbriaunis 3/8in

Norma DIN 3120

Norma DIN 3122

visas ilgis 200 mm

Danty skaicius 24

Darbinis kampas 15 laipsniai
MedZiaga Chromo vanadzio plienas
Pavirsius chromuotas
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