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Lipnioji pakavimo juosta 6 vnt. rinkinys, Spalva: CLEAR

Užsakymo data

Užsakymo numeris 083673 CLEAR

GTIN 4042448029218

Produktų klasė 08M

Aprašymas

Modelis:
Universali pakavimo lipni juosta gali būti naudojama ant visų parduodamų rankinių klijuoklių,
tylus klijavimas.
tesapack® 4024 yra mažai pastebima PP lipni juosta. Atsparumas UV spinduliams, senėjimui ir
temperatūrai, patraukli išvaizda ir ilgesnis laikymo laikas.
Pastaba:
Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas 4024

Plotis 50 mm

Storis 0,05 mm

Spalva skaidri

Ilgis 66 m

Laikymo temperatūra 15 - 35 °C
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Klijai Akrilatas

Sandėlio oro drėgmė 50 - 70 %

Pagrindo medžiaga PP folija

Sukibimas su plienu 25 N/mm

Ypatybė su UV filtru

Ypatybė galima spausdinti

Ypatybė tylus vyniojimas

Stipris tempiant 450 N/mm

Lipnios juostos rulonų kiekis 6

Yra pamušalas ne

atsparus temperatūrai iki 120 °C

Tamprumas 140 %

Lipnios juostos rūšis vienpusė

Produkto rūšis Lipni juosta

Priedai

Profesionalus rankinis klijuoklis 083676
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