Duomeny lapai /b Hoffmann Group

HOLEX

Kombinuoty verzliarakciy rinkinys, chromuoti, Rakty skaicius: 19

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 613960 19
GTIN 4045197463807
Produkty klasé 62A
Aprasymas

Modelis:

Verzliaraktis kaldintas Stampuojant, siauros plocio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN3113A/1SO3318/1SO 7738

Apdirbama medziaga:

Chromo vanadzio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudeétis:

Po 1 kombinuota verzliaraktj Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Dyd.5,5;6;7;8;9;10;11;12;13; 14, 15;16; 17;18; 19; 20; 21; 22; 24

Techninis aprasymas

Rakty skaicius 19

Rakty dydziy matmenys metrais

Ziedo padétis 15 laipsniai
Medziaga Chromo vanadzio plienas
Pavirsius chromuotas
Produkto pavadinimo pozymis chromuoti
Produkto rasis Verzliaraktis
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/% Hoffmann Group

Priedai

Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 14 mm
Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 18 mm
Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 21 mm
Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 17 mm
Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 13 mm
Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 6 mm

Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 19 mm
Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 15 mm
Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 24 mm
Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 16 mm
Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 9 mm

Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 22 mm
Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 12 mm
Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 20 mm
Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 11 mm
Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 7 mm

Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 10 mm
Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 8 mm

Kilpinis verzliaraktis Rakto dydis 5,5 mm

613950 14
61395018
613950 21
61395017
613950 13
6139506
613950 19
613950 15
613950 24
613950 16
6139509
613950 22
613950 12
613950 20
613950 11
6139507
613950 10
6139508
613950 5,5
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