Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Y STAHLWILLEE )

Nuimama 1/2 colio terkslé

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 640800
GTIN 4018754013203
Produkty klasé 63A
Aprasymas

Modelis:

Pasirinkta medziaga ir specialus kaldinimo budas garantuoja optimaly veikima ir ilga
eksploatavimo trukme.

Perjungiama j desinine ar kairine eiga.

Standartas:

Aul3envierkante nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel; Innenvierkante nach DIN 3120-C
12,5 mit Rillen.

Apdirbama medziaga:

Chrome-Alloy-Steel, smugiams atspari danga — nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Darbiniams jrankiams Nr. 641200 — 641350 ir 641800, taciau tinka ir kaip terkslé
dinamometriniams raktams su standziu 1/2 colio kvadratu.

Rankinés pavaros galvutés.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

visas ilgis: 68 mm

Danty skaicius: 20

Techninis aprasymas

visas ilgis 68 mm
Danty skaicius 20
Pavaros keturbriaunis 1/2in
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Perjungiama terkslé taip

Produkto rasis Terksle
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