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Akumuliatorinis specialus suktuvas, Tipas: M4D2

Užsakymo data

Užsakymo numeris 070224 M4D2

GTIN 4002395000388

Produktų klasė 03L

Aprašymas

Modelis:
· Raudoni ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
Ličio jonų akumuliatorinis kompaktiškas suktuvas ir gręžtuvas su lankstine jungtimi – galima
dirbti su tiesiu arba lenktu modeliu. REDLINK™ elektronikos apsauga nuo perkrovos prailgina
eksploatavimą. 21-os padėties sukimo momento reguliatorius su elektronine išjungimo funkcija,
gręžimo padėtis, akumuliatoriaus įkrovos rodmuo prietaise, dešinine / kairine eiga, 1/4 colio
Hex-Bit tvirtinimas (E 6,3).
Privalumai:
21-kos pakopų sukimo momento nustatymas.
Tiekimo sudėtis:
Su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir transportavimo lagaminu.
Pastaba:
Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir Nr. 073839.

Techninis aprašymas

Pakuotė Lagaminas

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 - 200 min-1

Akumuliatoriaus talpa 2 Ah

Gamintojo pavadinimas M4D-202B
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maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 3 mm

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/
Įtampa

Milwaukee tipas B 4 V

Įrankio tvirtinimo laikiklis E 6,3

maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 5 Nm

maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 6 mm

Akumuliatoriaus įtampa 4 V

Konstrukcija Tiesinis suktuvas

maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 0 - 600 min-1

Svoris 0,5 kg

standartinis naudojimas Medium

Akumuliatorių kiekis 2

Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai

Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija

tinka medžiagoms Plienas

tinka medžiagoms Mediena

Produkto rūšis Suktuvas

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius M4B2/M12B2 Akumuliatoriaus
tipas MB4

073814 MB4
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