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Kompaktiškas akumuliatorinis ekscentrinis šlifuoklis AROS-B 150NV, Tipas:
AROS-B

Užsakymo data

Užsakymo numeris 077325 AROS-B

GTIN 6416868940206

Produktų klasė 07E

Aprašymas

Modelis:
Bešepetėlinis akumuliatorinis mažasis šlifuoklis su 5,0 mm eiga lanksčiam darbui be laido.
Tinka tiek sausajam, tiek aušinamajam šlifavimui. Optimalus, ergonomiškas dizainas.
· Greitas lėkštelių keitimas Quick-Lock sistema.
· Veikia iki 16 h pramoninio apdirbimo sąlygomis.
· Greitas akumuliatoriaus įkrovimas – per 45 min.
· Žemas triukšmo ir vibracijos lygis.
Tiekimo sudėtis:
2× 10,8 V / 2,5 Ah akumuliatorius, įkroviklis ir šlifavimo lėkštelė 32 mm.
Pastaba:
Tinkamus šlifavimo diskus rasite Nr. 567803 ir Nr. 567902 grupėje 56.

Techninis aprašymas

Darbinis triukšmas 62 dB

maksimali vibracija pagal EN 1,9 m/s2

Kėlimas 5 mm

Sūkių skaičius 4000 - 8000 min-1

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 08.03.2024 22:11 1/2



Duomenų lapai

TextFlow 12

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Akumuliatoriaus talpa 2,5 Ah

maksimalus skersmuo 32 mm

Gamintojo pavadinimas AROS-B 150NV

Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija

Svoris 0,6 kg

Serija AROS

Produkto rūšis Ekscentrinis šlifuoklis

Priedai

Kibus šlifavimo diskasABRANET® Grūdelių dydis 240 567803 240

Kibus šlifavimo diskasABRANET® Grūdelių dydis 400 567803 400

ABRALON™ diskas Grūdelių dydis 2000 567902 2000

ABRALON™ diskas Grūdelių dydis 360 567902 360

ABRALON™ diskas Grūdelių dydis 500 567902 500

ABRALON™ diskas Grūdelių dydis 1000 567902 1000

ABRALON™ diskas Grūdelių dydis 4000 567902 4000

Kibus šlifavimo diskasABRANET® Grūdelių dydis 320 567803 320

Kibus šlifavimo diskasABRANET® Grūdelių dydis 180 567803 180

Kibus šlifavimo diskasABRANET® Grūdelių dydis 80 567803 80

Kibus šlifavimo diskasABRANET® Grūdelių dydis 120 567803 120
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