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Karūninis gręžtuvas, Tipas: 72710361

Užsakymo data

Užsakymo numeris 075130 72710361

GTIN 4014586876023

Produktų klasė 03F

Aprašymas

Modelis:
Rankinė metalo karūninio gręžimo sistema iki 6× greitesniam darbui gręžiant karūnomis.
· Tolygus, elektroniniu būdu nustatomas sūkių skaičius.
· QuickIN PLUS grąžto tvirtinimas be įrankių.
· Tinka greitam darbui nedidele jėga.
· Saugų darbą užtikrina sukimo momento slystamoji mova.
· Gręžimas su HM gręžimo karūna pliene iki 80 mm.
· Gręžimas su HM karūniniu grąžtu pliene / aliuminyje iki 25 / 30 mm.
· QuickIN PLUS grąžto tvirtinimas be įrankių.
Privalumai:
2-jų greičių karūninių grąžtų metalui sistema.
Tiekimo sudėtis:
Su greitojo keitimo griebtuvu ⌀ 3 – 16 mm, papildoma rankena, centravimo grąžtu, pjovimo
purškalu ir įrankių lagaminu.
Pastaba:
Tinkamus HM karūninius grąžtus rasite Nr. 075132. TiAlN danga dengti HM karūniniai grąžtai, HM
gręžimo karūnos ir HM karūnos vamzdžiams tiekiami pagal užklausą.
Pakuotė: Lagaminas
Gamintojo pavadinimas: KBH 25-2U
Naudojama galia: 1200 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis: 0 - 520 min-1

Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis: 0 - 1600 min-1

maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene: 25 mm
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Įrankių laikiklio forma: QuickIN PLUS

Techninis aprašymas

Įrankių laikiklio forma QuickIN PLUS

Gamintojo pavadinimas KBH 25-2U

Naudojama galia 1200 W

Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis 0 - 1600 min-1

maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2

maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 25 mm

Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 0 - 520 min-1

Svoris 3,4 kg

Ypatybė Ribotoms darbo sąlygoms

Maitinimas Maitinimo šaltinis

tinka medžiagoms Plienas

Pakuotė Lagaminas

Produkto rūšis Karūninis gręžtuvas

Priedai

HM karūninis grąžtas, skirtas KBH25 – 2U  Gręžimo
kiaurymės ⌀ 22 mm

075132 22

HM karūninis grąžtas, skirtas KBH25 – 2U  Gręžimo
kiaurymės ⌀ 16 mm

075132 16

HM karūninis grąžtas, skirtas KBH25 – 2U  Gręžimo
kiaurymės ⌀ 19 mm

075132 19

HM karūninis grąžtas, skirtas KBH25 – 2U  Gręžimo
kiaurymės ⌀ Z/5 mm

075132 Z/5

HM karūninis grąžtas, skirtas KBH25 – 2U  Gręžimo
kiaurymės ⌀ Z/1 mm

075132 Z/1

HM karūninis grąžtas, skirtas KBH25 – 2U  Gręžimo
kiaurymės ⌀ 14 mm

075132 14
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HM karūninis grąžtas, skirtas KBH25 – 2U  Gręžimo
kiaurymės ⌀ 23 mm

075132 23

HM karūninis grąžtas, skirtas KBH25 – 2U  Gręžimo
kiaurymės ⌀ 15 mm

075132 15

HM karūninis grąžtas, skirtas KBH25 – 2U  Gręžimo
kiaurymės ⌀ 21 mm

075132 21

HM karūninis grąžtas, skirtas KBH25 – 2U  Gręžimo
kiaurymės ⌀ 17 mm

075132 17

Centravimo grąžtas 075133

HM karūninis grąžtas, skirtas KBH25 – 2U  Gręžimo
kiaurymės ⌀ 25 mm

075132 25

HM karūninis grąžtas, skirtas KBH25 – 2U  Gręžimo
kiaurymės ⌀ 18 mm

075132 18

HM karūninis grąžtas, skirtas KBH25 – 2U  Gręžimo
kiaurymės ⌀ 24 mm

075132 24

HM karūninis grąžtas, skirtas KBH25 – 2U  Gręžimo
kiaurymės ⌀ 20 mm

075132 20
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