Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Akumuliatorinis kampinis greztuvas, Tipas: 71050462

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 075123 71050462
GTIN 4014586881775
Produkty klasé 03F
Aprasymas

Modelis:

Fein akumuliatorinis kampinis greztuvas -

- Reduktoriaus galvutés aukstis tik 96 mm kartu su griebtuvu, kampo dydis 17 mm.

- Imontuotas jungiklis su desininés / kairinés eigos perjungikliu patogiam valdymui.
- Grezimo asies kuaginis tvirtinimas tiksliam galiniam musimui.

- 0 versija be akumuliatoriaus ir jkroviklio.

- Kompaktiskas, skirtas darbui sunkiai prieinamose vietose.

- Tolygus elektroninis sukiy skaiciaus reguliavimas jautriam grezimui.

Privalumai:

Darbui sunkiai prieinamose vietose.

Tiekimo sudétis:

Su 1 specialiu grezimo griebtuvu su krumpliaratiniu ziedu ir raktu 0,8—10 mm.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius, pradinius rinkinius ir jkroviklius rasite Nr. 073836; 073838 ir
073845 FE80-BC.

Tinkamus spiralinius graztus rasite Nr. 114000.

tinkamas akumuliatorius - Tiekéjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Jtampa: Fein E 18 V

Gamintojo pavadinimas: AWB P10 SELECT

Akumuliatoriaus rasis: Li¢io jonai

Akumuliatoriaus jtampa: 18 V

maksimalus stkiy skaic¢ius: 0 - 1370 min”
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Grezimo patrono laikiklis: B10
Grezimo patrono uzspaudimo ribos: 0,8 - 10 mm

Techninis aprasymas

Svoris 2 kg
Akumuliatoriaus jtampa 18V
maksimalus sukiy skaicius 0-1370 min”
maksimalus grezimo kiaurymés & pliene 1-u greitis 10 mm
Grezimo patrono uzspaudimo ribos 0,8-10 mm
Gamintojo pavadinimas AWB P10 SELECT
maksimalus grezimo kiaurymés & medienoje 1-u greitis 25 mm
Grezimo patrono laikiklis B10
maksimali vibracija pagal EN <2,5m/s’
Akumuliatoriaus rusis Licio jonai
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
tinka medziagoms Plienas
E:rli;ar:r;as akumuliatorius - Tiekéjas/ Akumuliatoriaus tipas/ FeinE 18V
Produkto rasis Greztuvas
Priedai

Igiészj\?nq akumuliatorius Akumuliatoriaus tipas, jtampa 073836 FE18
Pradinis akumuliatoriy rinkinys Tipas 92604325 073832 92604325
IEi;ic;j\;)nq akumuliatorius Akumuliatoriaus tipas, jtampa 073838 FE18
Pradinis akumuliatoriy rinkinys Tipas 92604323 073832 92604323
Akumuliatoriy jkroviklis Tipas FE30 073845 FE30

073835 FE18
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Lic¢io jony akumuliatorius Akumuliatoriaus tipas,
akumuliatoriaus jtampa FE18 V

Akumuliatoriy jkroviklis Tipas FE50 073845 FE50
Akumuliatoriy jkroviklis Tipas FE80 073845 FE80
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