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TextFlow 12

Dinamometrinių atsuktuvų tikrintuvas „SmartCheck“, Maksimalus sukimo
momentas: 10 Nm

Užsakymo data

Užsakymo numeris 654655 10

GTIN 4018754272990

Produktų klasė 63B

Aprašymas

Modelis:
Universalus ir lankstus dinamometrinis tikrintuvas, nes ekraną ir korpusą galima sukti. Galima
montuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Ekranas ir klaviatūra su plėvele yra apsaugoti nuo
vandens, korpusas – iš smūgiams atsparaus plastiko.
3 darbiniai režimai:
· esamoji vertė (Track)
· kritinio taško atpažinimas (First-Peak)
· maksimalios vertės rodymas (Peak-Hold)
Mato vienetai: N·m, lbf·ft, lbf·in.
Privalumai:
Kompaktiškas ir universalus dinamometrinis tikrintuvas. Maitinimas per tinklo bloką arba su
baterija.
Paskirtis:
Nustatyti dinamometrinius atsuktuvus ir raktus su arba be skalės.
Tiekimo sudėtis:
Su maitinimo bloku, tvirtame plastikiniame lagamine.
Kalibravimas: O4
Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±1 %
Matavimo ribos (diapazonas): 1 - 10 Nm
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Indikatoriaus plotis: 120 mm
Indikatoriaus aukštis: 124 mm
Indikatoriaus gylis: 167 mm
Svoris: 5,21 kg
Kvadrato laikiklis: 1/4 in

Techninis aprašymas

Indikatoriaus plotis 120 mm

maksimalus sukimo momentas 10 Nm

Matavimo ribos (diapazonas) 1 - 10 Nm

Indikatoriaus gylis 167 mm

Kvadrato laikiklis 1/4 in

Indikatoriaus aukštis 124 mm

Svoris 5,21 kg

Užveržimo momento matavimo tikslumas ±1 %

Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija

Maitinimas Maitinimo šaltinis

Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas

Patikros protokolas Gamintojo patikros protokolas

Kalibravimas O4

Paslaugos

Kalibravimas Sukimo momento kontrolės prietaisas /
jutiklis Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm

018860 400/2
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