Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Verzliaraktis / terkslinis verzliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto
dydis: 18mm
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Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 61482018
GTIN 4045197218834
Produkty klasé 61B
Aprasymas

Modelis:

I$ abiejy pusiy - ypac lengvos eigos, tvirtos terkslés — perjungiamos desininiam ir kairiniam
priverzimui. Abejose pusése yra po 2 skirtingo dydzio Ziotis. Ypatingai mazas 5° suveikimo
kampas.

Apdirbama medziaga:

Chromo vanadzio plienas, matinis chromuotas.

Techninis aprasymas

Ziauny plotis b 38,6 mm
Rakto dydis 18 mm
Rakto ilgis L 239 mm
Ziedo @ D 33,4mm
Kilpos aukstis h, 11,2 mm
Zio¢iy aukstis h, 8,1 mm
Rakty dydziy matmenys metrais
Ziedo padétis 15 laipsniai
Danty skaicius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas Stampuojant
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Medziaga Chromo vanadzio plienas
Pavirsius matinis chromuotas

Produkto rasis Verzliaraktis
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