Duomeny lapai /b Hoffmann Group

m Wera

JOKER 6000 verzliarakciy / kombinuotyjy terksliniy verzliarakdiy rinkinys,
Rakty skaicius: 4

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 614880 4
GTIN 4013288164407
Produkty klasé 63F
Aprasymas

Modelis:

Kaldintas Stampuojant. Kilpos pusé su ypac lengvos eigos, tvirta, smulkiadante Ziedine terksle
(80 danty), ypatingai mazas 4,5° suveikimo kampas. Verzliarakcio puseé su dvigubu Sesiabriauniu
profiliu ir kei¢iama, gridinta metaline plokstele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas,
neleidZia detalei isslysti, leidZia dirbti mazu grjztamuoju kampu.

Apdirbama medziaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Tiekimo sudétis:

Po 1 rakta Nr.614870: dyd. 10; 13; 17; 19

Techninis aprasymas

Rakty skaicius 4

Rakto dydis 10 mm
Rakto dydis 13 mm
Rakto dydis 17 mm
Rakto dydis 19 mm
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Gamintojo pavadinimas

Ziedo padétis

Danty skaicius

Suveikimo kampas

Medziaga

Pavirsius

Pakuote

Rakty dydziy matmenys
Galinis ribotuvas ziauny puséje
Laikymo funkcija Ziauny puséje
su nulenkiama galvute
Perjungiama terkslé

Produkto rasis

6000 Joker 4 Set 1
0 laipsniai
80
4,5 laipsniai
Chromo molibdeno plienas
matinis chromuotas
Sulankstomas déklas
metrais

taip

taip

ne

ne

Verzliaraktis

Priedai

JOKER 6000 verzliarak¢iai / kombinuotieji terksliniai
verZliarakciai Rakto dydis 17 mm

JOKER 6000 verzliarakciai / kombinuotieji terksliniai
verzliarak¢iai Rakto dydis 10 mm

JOKER 6000 verzliarakciai / kombinuotieji terksliniai
verzliarakciai Rakto dydis 19 mm

JOKER 6000 verzliarak¢iai / kombinuotieji terksliniai
verZliarakciai Rakto dydis 13 mm

61487017

61487010

614870 19

61487013
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