Duomeny lapai /b Hoffmann Group

A7STAHLWILLE )"
Dvikilpiy verzliarak¢iy rinkinys, giliai jgaubti, Rakty skaicius: 10

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 615500 10
GTIN 4018754058440
Produkty klasé 63A
Aprasymas

Modelis:

I$ abiejy pusiy - ypac lengvos eigos, tvirtos terkslés — perjungiamos desininiam ir kairiniam
priverzimui. Siauros rakto plocio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jégos perdavimas.
Kilpos pusé su AS-drive profiliu.

Standartas:

DIN 838 /1SO 3318

Apdirbama medziaga:

Chromo vanadzio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudeétis:

Po 1 dvikilpj verzliaraktj Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15;
16x17; 18x19; 20x22;21x24; 27x30

Pastaba:

<strong>ATKREIPKITE DEMES]!

Taip pat yra GARANT alternatyva Siam produktui!

Rekomenduojamos prekés numeris: 615610</strong>

Techninis aprasymas

Rakty skaicius 10
Rakty dydziy matmenys metrais
Ziedo padétis 75 laipsniai
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Gamintojo metodas kaldintas Stampuojant
MedZiaga Chrome-Alloy-Steel
Pavirsius chromuotas (smugiams atsparus)
Produkto rasis Verzliaraktis
Priedai

Dvikilpis verzliaraktis, giliai jgaubtas Rakto dydis 21X24 mm 615000 21X24
Dvikilpis verzliaraktis, giliai jgaubtas Rakto dydis 27X30 mm 615000 27X30
Dvikilpis verzliaraktis, giliai jgaubtas Rakto dydis 8X9 mm 615000 8X9
Dvikilpis verzliaraktis, giliai jgaubtas Rakto dydis 16X17 mm 615000 16X17
Dvikilpis verzliaraktis, giliai jgaubtas Rakto dydis 20X22 mm 615000 20X22
Dvikilpis verzliaraktis, giliai jgaubtas Rakto dydis 18X19 mm 615000 18X19
Dvikilpis verzliaraktis, giliai jgaubtas Rakto dydis 6X7 mm 615000 6X7
Dvikilpis verzliaraktis, giliai jgaubtas Rakto dydis 14X15 mm 615000 14X15
Dvikilpis verzliaraktis, giliai jgaubtas Rakto dydis 12X13 mm 615000 12X13
Dvikilpis verzliaraktis, giliai jgaubtas Rakto dydis 1T0X11 mm 615000 10X11
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