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TextFlow 12

Pjūklas su dantimis abejose geležtės pusėse dantys iš abiejų pusių

Užsakymo data

Užsakymo numeris 581750

GTIN 7311518285586

Produktų klasė 58Z

Aprašymas

Modelis:
Kryžminiai dantys abejose pusėse, pjūklelio storis tik 0,5 mm.
Paskirtis:
Tiksliems (17 dantų viename colyje) ir vidutinio rupumo pjūviams (kintami 6 − 8,5 dantys
viename colyje), pjūviams palei paviršių visų rūšių medienoje.
Plokštelės ilgis: 240 mm

Techninis aprašymas

Dantys kryžminiai dantys

Dantų skaičius colyje 6 − 8,5 − 17

Pjūklelio storis 0,5 mm

Plokštelės ilgis 240 mm

Produkto rūšis Rankinis pjūklas
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