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Garant crio

LED Sviestuvas dirbtuviy veziméliams su atramomis, Tipas: 20
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Uzsakymo data
Uzsakymo numeris 914871 20
GTIN 4045197893741
Produkty klasé 9GT
Aprasymas
Modelis:

Sukomplektuotas Sviestuvas su lempomis, prijungimo laidu ir laikikliais jstatymui j dirbtuviy
vezimélio arba darbastalio su ratukais skersinius. Laikiklis su kiauryme laidy pravedimui per
atraminius remus. Prieziuros nereikalaujanti, ilgai tarnaujanti LED technologija. Energija taupanti
apsvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, su neutralia balta Sviesos spalva 4000 K.
Siame 3viestuve jmontuotos LED lemputés. Lemputés $viestuvuose nekei¢iamos.

Tinka:

Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

Tiekimo sudétis:

LED 3viestuvas su laidu, Wieland kistuku, kad baty galima prijungti prie laidy vyniotuvo, 2
laikikliais.

Pastaba:

Elektros laidui papildomai uzsakykite kabeliy vyniotuva Nr. 914890 dyd. DE.

Naudojama galia: 20 W

Sviesos srautas: 1700 Im

Sviestuvo pagrindo ilgis: 625 mm

Sviestuvo pagrindo plotis: 123 mm

Sviestuvo pagrindo aukstis: 33 mm

Laikiklio iSky$a: 350 mm
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Techninis aprasymas

Maitinimas Varomas elektra i$ maitinimo 3altinio
Sviestuvo pagrindo ilgis 625 mm
Sviesos srautas 1700 Im
Sviestuvo pagrindo aukstis 33 mm
Sviestuvo pagrindo plotis 123 mm
Naudojama galia 20W
Laikiklio iSkysa 350 mm

Serija ToolCar

ATEX zona Néra
Nominalioji jtampa 250V

Jvesties kistuko tipas GST kistuky sistema
Produkto rasis Tvirtinamas Sviestuvas
Priedai

950 914840 950

LED 3viestuvas dirbtuviy veziméliams be atramy Tipas 20 914870 20
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