Duomeny lapai /b Hoffmann Group

WAOLY

Precizinis ploksciojo Slifavimo diskas DxTxH (mm), 350x50x127

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 591546
GTIN 9003176644741
Produkty klasé 53Y
Aprasymas

Modelis:

<span style="display: inline limportant; float: none; background-color: rgb(255,

255, 255); color: rgb(27, 27, 27); cursor: text; font-family: &quot;Arial Unicode

MS&quot;,Arial,Verdana,&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal;

font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.6; orphans: 2; text-

align: left; text-decoration: none; text-indent: Opx; text-transform: none; -webkit-text-stroke-

width: Opx; white-space: normal; word-spacing: Opx;">Nasus ploksciojo lifavimo diskai, kuriy

poréta struktira mazina termines apkrovas ir dél to diskai tarnauja ilgiau.</span>

- <font>Diskus galima universaliai panaudoti Svytuokliniam slifavimui, o juos keisti reikia
Zymiai reciau.</font>

- Visoms standartiniy formy, jrankiy ir stakliy gamybos slifavimo stakléms, pvz.: Jung,
ABA, Blohm, Elb, Mdgerle, Ziersch &amp; Baltrusch, Geibel &amp; Hotz, Jones &amp;
Shipman.

- <font>Medziagoms, kuriy apdirbimo metu susidaro ilgos drozlés, butinas geras
ausinimas emulsija.</font>.

<font>Specialus korundas stipriai legiruotiems, griudintiems jrankiams plienui, stelitui ir

baltajam ketui apdirbti. Butent kietoms medziagoms dél geresnio prasiskverbimo j medziaga 80

dydzio grideliy struktdra yra optimalus sprendimas.</font>

5 forma su iS$éma vienoje puséje.

Specifikacija:
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97A801H8AV237 stipriai legiruotas plienas.
Pastaba:

Profiliniai ploksciojo slifavimo diskai tiekiami pagal uzsakyma.

Forma: 5
I$émos gylis F 1: 10 mm

Techninis aprasymas

Slifavimo budas

Slifavimo priemonés
Slifavimo priemoniy kodas
Specifikacija

Forma

Disko @ D

Disko plotis T

Produkto pavadinimo pozymis
Kiaurymés J H

ISémos & P

ISémos gylis F 1

Produkto rasis

Ploksciasis Slifavimas
Specialusis korundas
A
97A801H8AV237-steel high alloyed
5
350 mm
50 mm
350x50x127
127 mm
200 mm
10 mm

Ploksciojo Slifavimo diskas

Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas

Plienas <900 N/mm? ribotai tinka

Plienas <1400 N/mm? ribotai tinka

Plienas <55 HRC tinka

Plienas <60 HRC tinka

Plienas <67 HRC ribotai tinka

INOX ribotai tinka

Ti ribotai tinka

Ketus (G) ribotai tinka
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Uni ribotai tinka

drégnas, maks. tinka
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